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Ogranicznik kombinowany DEHNshield®

zoptymalizowany pod katem zastosowania

www.dehn.pl



DEHNSshield® chroni budynki

mieszkalne i zastosowania specjalne




Idealne rozwigzanie
dla budownictwa

mieszkaniowego

DEHNshield® to zoptymalizowany pod katem zastosowania
ogranicznik przepie¢ do ochrony budynkéw mieszkalnych,
ktory umozliwia oszczednos¢ miejsca. Moze by¢ zastosowa-
ny do tego typu rozwiazan bez koniecznosci stosowania do-
bezpieczenia.*.

Mozliwos¢ instalacji
przed licznikiem energii
elektrycznej

DEHNshield® jest w petni zgodny z niemiecka dyrektywa
VDN, przez co moze by¢ instalowany przed licznikiem energii
elektrycznej. Jest to jego znaczaca przewaga nad warystoro-
wymi ogranicznikami przepiec.

Oszczednos¢ miejsca

DEHNshield® zajmuje tylko 4 standardowe moduty w roz-
dzielnicy, przez co nadaje sie do instalacji w miejscach o ogra-
niczonej przestrzeni. Co wiecej, nie wymaga on odbezpiecze-
nia, jesli zabezpieczenie gtdwne jest nie wigksze niz 160 A.

Ochrona urzadzen
koncowych

Dzieki ,funkgji falochronu” DEHNshield® ogranicza udar
piorunowy do minimum, przez co zapobiega negatywnym
oddziatywaniom na urzadzenie koricowe

tatwa zdalna kontrola

Kontrola stanu ogranicznika DEHNshield® moze w tatwy
sposob odbywac sie zdalnie, poprzez przetaczny zestyk sy-
gnalizacyjny.

Zoptymalizowana ochrona

DEHNSshield® moze by¢ podtaczony szeregowo (w ,, uktadzie
V") dzieki zastosowaniu zfaczki STAK 25, zapewniajac mak-
symalna ochrone systemu.

Liczne mozliwosci zastosowania:

® budynki z zewnetrznym urzadzeniem piorunochron-
nym klasy llli IV,

¢ budynki bez zewnetrznego urzadzenia piorunochron-
nego, z nadbudéwkami dachowymi, np. antenami
i antenami satelitarnymi**,

* budynki bez urzadzenia piorunochronnego zasilane
liniami napowietrznymi,

e ochrona odbiornikéw elektrycznych zlokalizowanych
na zewnatrz, na przyktad oswietlenia zewnetrznego,
stacji tadowania pojazddéw elektrycznych, szlabandw.

* W przypadku gtéwnego zabezpieczenia nie wiekszego niz 160 A.
** Zgodnie z zaleceniem VdS 2031: Ochrona odgromowa i przepieciowa instalacji
elektrycznych.
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DEHNSshield® zapewnia to, co inne ograniczniki przepiec
jedynie obiecuja: ochrone urzadzenia koncowego dzieki
zastosowaniu technologii iskiernikowej

Iskiernik: petna ochrona

e ograniczenie czasu trwania impulsu dzieki , funkgji falo-
chronu”,

e praktycznie zadna energia zaktdcenia nie przedostaje sie
do urzadzenia korcowego (czerwony obszar).

Warystor: niedostateczna ochrona

e prad udarowy przeptywa przez chronione urzadzenie
praktycznie przez caty czas trwania impulsu udarowego,

e przecigzenie lub nawet uszkodzenie urzadzenia konco-
wego (czerwony obszar).

i [kA]

prad catkowity

prad przechodzacy przez
SPD typu 1 (iskiernik)

prad przechodzacy przez
I\ chronione urzadzenie

t [ms]

i [kA]
prad catkowity

prad przechodzacy przez
chronione urzadzenie

prad przechodzacy przez
SPD typu 1 (warystor)

t [ms]

Tylko ograniczniki kombinowane na bazie iskiernika tacza funkcje piorunowego
wyréwnania potencjatu oraz ochrony urzadzen koncowych.

Korzysci z zastosowania ogranicznika przepiec na bazie iskiernika

w poréwnaniu z ogranicznikiem wytacznie na bazie warystorow

Iskiernikowy Ogranicznik
DEHNshield® warystorowy

koordynacja energetyczna z ogranicznikami przepiec typu 1, typu 2 i typu 3 v X

ochrona urzadzenia korcowego

redukcja czasu trwania impulsu udarowego dzieki , funkcji falochronu”

brak pradéw uptywu, co pozwala na zainstalowanie przed licznikiem energii elektrycznej

4 X
4 X
v X
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DEHNshield®: kombinowany ogranicznik przepiec
zoptymalizowany pod katem zastosowania

e zoptymalizowany pod katem zastosowania i gotowy e nie wptywa w sposéb negatywny na dziatanie instalacji

do podtaczenia kombinowany ogranicznik przepie¢ typu
1 na bazie iskiernika,

e ze stykiem do sygnalizacji zdalnej do kontroli stanu ogra-
nicznika

e kompaktowa, umozliwiajaca oszczednos¢ miejsca kon-
strukcja o szerokosci jednego standardowego modutu
na pole w wyniku zastosowania bezwydmuchowej tech-
nologii iskiernikowej,

¢ spetnia wymagania minimalnej wytrzymatosci na wytado-
wania zgodnie z norma IEC 60364-5-53,

Dane techniczne _

Napiecie znamionowe AC U, 230/400 V
Najwieksze trwate napiecie pracy AC U_ 255V

Prad udarowy (10/350 ps) ..., 25/50 kA
Prad udarowy (10/350 ps)/biegun |, - 12,5 kA
Napieciowy poziom ochrony U, 1,5 kv
Zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego |, 25 kA 4
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 160 A gl/gG
Sygnalizacja stanu/typ zestyku przetaczny
Certyfikat KEMA

Akcesoria do ogranicznikow DEHNshield®

STAK 25 952 589

elektrycznej,

potaczenie  piorunowego  wyrdéwnania
i ochrony urzadzenia koricowego

wysoka odpornos¢ na udary piorunowe do 50 kA
(10/350ps) wystepujace w Il klasie LPS,

Inym (zielony/czerwony).

Warianty ogranicznikéw DEHNshield®

DSH TNS 255 941 400
DSH TNS 255 FM 941 405
DSH TT 255 941 300
DSHTT 255 FM 941 315
DSH TNC 255 941 300
DSH TNC 255 FM 941 305
DSH TN 255 941 200
DSH TT 2P 255 941 110

potencjatéw

optyczny wskaznik stanu ogranicznika w okienku kontro-
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Budownictwo mieszkaniowe: instalacja
w rozdzielnicy gtéwnej budynku (tablicy pomiarowej)

DEHNshield DEHNshield

Do budynkéw z zewnetrznym urzadzeniem Do budynkéw bez zewnetrznego urzadzenia
piorunochronnym* piorunochronnego z urzadzeniami zainstalowanymi
na dachu, np. antenami**

DEHNshield

Do budynkéw bez zewnetrznego urzadzenia pioru- Jeden z wymienionych przypadkéw ma zastosowanie
nochronnego zasilanych liniami napowietrznymi** do budynku w bliskim sgsiedztwie**
*  Spetnia minimalne wymagania normy IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura ZK:  Ztacze kablowe
rozdzielcza i sterownicza. GSU: gtéwna szyna uziemiajaca
** Zgodnie z zaleceniem VdS 2031: Ochrona odgromowa i przepieciowa instalacji OSD: operator systemu dystrybucyjnego

elektrycznych.



Zastosowania specjalne: instalacja na granicy stref
ochrony odgromowej

DEHNshield

Do potaczenia instalacji elektrycznej zasilajacej odbiory zewnetrzne (strefa LPZ 0,) z instalacjg elektryczng wewnatrz
gtéwnego budynku, np. oswietlenia zewnetrznego, stacji tadowania pojazdow elektrycznych lub szlabanéw.
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Ochrona przed przepieciami DEHN POLSKA sp. z 0.0. Dziat Handlowy: dehn@dehn.pl
Ochrona odgromowa ul. Poleczki 23 tel. +48 22 299-60-40 do 41 www.dehn.pl
Sprzet bezpieczenstwa 02-822 Warszawa
DEHN chroni. Polska Doradcy techniczni:

tel. +48 606-749-766

tel. +48 608-109-024

tel. +48 694-603-256

tel. +48 606-826-782

www.dehn.pl/ds/ds193

Informacja o zastrzezonych znakach towarowych jest dostepna na stronie www.dehn-international.com/en/our-registered-trademarks.
Zastrzega sie prawo do zmian technicznych oraz btedéw drukarskich. llustracje nie sa wiazace.

DS193/PL/0316 © Copyright 2016 DEHN POLSKA




