DEHNDbloc® Maxi Cl

Ogranicznik przepiec typu 1 z wbudowanym bezpiecznikiem

DEHNbloc® Maxi Cl z wbudowanym bezpiecznikiem zajmuje do 60% mniej miejsca
w szafie rozdzielczej w poréwnaniu z tradycyjnym rozwigzaniem.

Ogranicznik przepie¢ DEHNbloc® Maxi Cl moze by¢ stosowany w instalacjach
elektrycznych o napieciu znamionowym do 690 V AC. Zapewnia ochrone przed
przepieciami pochodzenia atmosferycznego oraz taczeniowymi w obiektach takich
jak:

e zakfady przemystowe: instalacje o napieciu 400/690 V AC,

e przemyst chemiczny: sieci w systemie IT o napieciu 500 V AC,

e elektrownie wiatrowe: ochrona po stronie nn transformatora,

¢ instalacje fotowoltaiczne — ochrona przeksztattnikow centralnych po stronie AC.

DEHNbloc® Maxi Cl

e wbudowany bezpiecznik dostosowany do przeptywajacych udaréw pioruno-
wych

e Informacja o stanie SPD w postaci wskaznika optycznego oraz zestykdw FM

e technologia iskiernikowa dla sieci o napieciu do 760 V AC

e fatwy montaz na szynie TH 35 mm lub ptycie montazowej

e wysoka zdolno$¢ ograniczania pradéw zawciowych dzieki technologii
RADAX-Flow

Dane techniczne DBM 1 Cl 440 FM (DBM 1 CI 760 FM
Nr kat. 961 146 | Nr kat. 961 176

Napiecie znamionowe AC (U,) 400 V 690 V L. )
o o Korzysci z zastosowania:
Najwigksze trwate napiecie pracy (U) 440V 760 V
Prad udarowy (10/350) (I ) 35 kA 35 kKA e do 60% mniejsze zapotrzebowanie przestrzeni montazowej niz w przypadku
o ) - konwencjonalnych rozwigzan
Napieciowy poziom ochrony (U,) <2,5kV <4,0kV

Maksymalny bezpiecznik dodatkowy
Sygnalizacja stanu pracy
Wytrzymatos¢ zwarciowa (I )

Szerokos¢ montazowa

nie jest wymagany
wskaznik/zestyk FM
S0 kA, .

3 moduty

Montaz ogranicznika - zatrzasniecie na szynie TH35

nie jest wymagany
wskaznik/zestyk FM
25KkA

3 moduty

e brak zewnetrznego dobezpieczenia pozwala na skrocenie przewodow tacze-
niowych, co ufatwia spetnienie wymagan normy PN-HD 60364-5-534 oraz
wzmachia wiasciwosci ochronne

e skrécenie czasu projektowania oraz montazu

e przyjazne dla uzytkownika rozwiazanie, bez dodatkowych zewnetrznych do-
bezpieczen (dobdr, sprawdzanie)

Montaz na ptycie z wykorzystaniem dwach zaczepéw (dostarczane w komplecie)

PN-HD 60364-5-534:2012 (wersja polska): Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposa-

zenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

DEHN, DEHNbloc i logo DEHN sa zarejestrowanymi znakami towarowymi w Niemczech i innych krajach.
Zastrzega sie prawo do zmian technicznych oraz btedoéw drukarskich. llustracje nie sa wiazace.
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