DEHNshield® Basic FM

Kombinowany ogranicznik przepiec typu 1

DEHNshield® Basic FM to idealne rozwigzanie do modernizacji systemu ochrony
przepieciowej w budynkach mieszkalnych bez urzadzenia piorunochronnego.

Kombinowany ogranicznik przepiec typu 1 DEHNshield® Basic FM to urza- T — DSH B TNC 255 | DSH B TNS 255 | DSH B TT 255
dzenie zapewniajace ochrone przepieciowa urzadzen elektrycznych w bu- EM EM M

dynkach zasilanych linia napowietrzna, ktére nie posiadaja zewnetrznego
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urzadzania piorunochronnego. Brak pradéw uptywu pozwala na zabudo-

we ogranicznika na wejsciu instalacji do obiektu (przed licznikiem energii). ﬁiggk;f:c;ffae 255V

Dzieki temu mozliwe jest zapewnienie ochrony przed przepieciami urza- .

dzen wewnatrz budynku juz od samego poczatku instalacji. f{g%;g?’lov"y 7,5 kA
imp

DEHNshield® Basic FM to kompletny ogranicznik dostepny w wersjach Svny?arg'g:v‘;‘z“;y(g/rgg)l 12,5 kA

do ukfadoéw sieci TNC, TNS oraz TT. Ogranicznik spetnia wymagania norma- o

tywne dotyczace urzadzen przeznaczonych do ochrony instaladji elektrycz- ~ NaPieciowy poziom <1,5kV

. . . . o ochrony U,
nych w obiektach zasilanych przez linie napowietrzne. Dzieki koordyna-

¢ji energetycznej z kolejnymi stopniami ochrony przepieciowej DEHNshield
Basic FM zapewnia réwniez ochrone urzadzen koncowych.

Zalety ogranicznika:

e ochrona przepieciowa budynkéw mieszkalnych
bez zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego
zgodnie z norma PN-HD 60364-5-534:2016"

e prosta rozbudowa instalacji poprzez montaz SPD
na szynie TH 35 mm

e ochrona catej instalacji elektrycznej
z elektronicznym uktadem pomiarowym wiacznie

e kompaktowy kombinowany ogranicznik przepiec typu 1
o szerokosci 4 standardowych modutéw TE

e spetnia wymagania dla SPD typu 1 przeznaczonych do
ochrony obiektéw zasilanych linia napowietrzna

V" PN-HD 60364-5-534:2016 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-534: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami
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DEHNshield® Basic FM

Kombinowany ogranicznik przepiec typu 1

DEHNSshield® Basic FM

e zoptymalizowany pod katem zastosowania i gotowy do podfaczenia kombinowany ogranicznik przepiec typu 1 na bazie iskiernika
e zestyk sygnalizacji zdalnej do kontroli stanu ogranicznika

bezwydmuchowej technologii iskiernikowe;j

kompaktowa, umozliwiajaca oszczednos¢ miejsca konstrukcja o szerokosci jednego standardowego modutu na pole w wyniku zastosowania

spetnia wymagania minimalnej wytrzymatosci na wytadowania zgodnie z norma PN-HD 60364-5-534:2016
potaczenie piorunowego wyréwnania potencjatéw i ochrony urzadzenia koricowego

wysoka odpornos¢ na udary piorunowe do 30 kA (10/350us) wystepujace w il klasie LPS

optyczny wskaznik stanu ogranicznika w okienku kontrolnym (zielony/czerwony)

wysoka zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego zwarciowego (I, = 25 kA )
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schemat potaczert DSH B TNS 255 FM rysunek wymiarowy DSH B TNS 255 FM

Zoptymalizowany pod katem zastosowania i gotowy do podfaczenia kombinowany ogranicznik przepiec typu 1 do sieci TNS z zestykiem zdalnej sygnalizacji

DSH B TS 255 FM
Numer katalogowy 941 406

Ogranicznik przepie¢ wg normy PN-EN 61643-11
Napiecie znamionowe AC (U,)

Najwieksze trwate napiecie pracy AC (U.)

typ 1 kombinowany
230/400 V (50 /60 Hz)
255 (50/ 60 Hz)

Prad udarowy (10/350 ps) [L1+L2+L3+N-PE] (tha‘) 30 kA

Prad udarowy (10/350 ps) [L, N-PE] (I‘mp) 7,5 kA
Znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps) [L/N-PEV/[L1+L2+L3+N-PE] (I ) 12,5/50 kA
Napieciowy poziom ochrony [L-PEJ/[N-PE] (U,) <15/<1,5kV
Zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego (AC) (l) 25 kA 4
Ograniczanie pradu nastepczego / selektywnos¢ bezpiecznik od 35 A gl/gG nie zadziata do 25 kA ; (spodziewanego)
Czas zadziatania (t,) <100 ns
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 160 A gG

Przepiecia dorywcze (TOV) [L-N] (U,) - cecha 440V /120 min. — wytrzymaty
Zakres temperatury pracy (T ) -40 °C ,,, +80 °C
Wskaznik dziatania / uszkodzenia zielony / czerwony

Liczba portow

Przekréj przewodow (L1, L2, L3, N, PE, 9) (min.)
Przekrdj przewodoéw (L1, L2, L3, N, PE, 9) (maks.)
Montaz

Materiat obudowy

Miejsce instalagji

Stopien ochrony

Szeroko$¢ montazowa

Sygnalizacja stanu FM / typ zestyku

Parametry obwodu sygnalizacji AC

Parametry obwodu sygnalizacji DC

Przekroje przewoddw FM

1
1,5 mm2 drut / linka
35 mm? wielodrutowo / 25 mm? linka
na szynie 35 mm wg EN 60715
Thermoplast, czerwony, UL 94 V-0
wewnatrz pomieszczen
IP 20
4 moduty TE, DIN 43830
przetaczny
250V /0,5A
250V /0,1 A;125V/0,2A;75V/0,5A

maksymalnie 1,5 mm? drut / linka
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