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Odgromowy poradnik dekarza

Polskie Normy na osprzet odgromowy
wymagania jakosciowe a rynek

Ze wzgledu na korozje podstawowym wymaganiem
normy PN-EN 50164-2 dla przewodéw odgromowych
z drutu stalowego ocynkowanego jest: ocynk ogniowy,
grubos¢ ocynku min. 50 mikrometréw (350 g/m2).

Ze wzgledu na korozje podstawowym wymaganiem
dla zaciskow i wspornikéw jest to, ze nie dopuszcza
stosowania elementdéw ze stali ocynkowanej galwa-
nicznie.

PN-EN 50164-1 — Elementy urzadzenia piorunochron-
nego (LPS) — Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elemen-
tom pofaczeniowym

PN-EN 50164-2 — Elementy urzadzenia piorunochron-
nego (LPC) — Czes¢ 2: Wymagania dotyczace przewo-
dow i uzioméw

PN-EN 50164-4 — Elementy urzadzenia piorunochron-
nego (LPC) — Czes¢ 4: Wymagania dotyczace elemen-
tow mocujacych przewody

Producent powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z
Polskag Norma PN-EN 50164 dla oferowanego osprzeu
odgromowego. Wystawienie deklaracji powinny
poprzedzac¢ badania, w tym badania pradem pioruno-
wym.

Zdjecia obok to osprzet powszechnie dostepny na
rynku, ktéry najprawdopodobniej zadnych wymagan
normy nie spefnia.

W katalogu produktéw firmy DEHN ,Ochrona odgro-
mowa"” znajdziesz szereg elementdw oznaczonych
znakiem ,zbadane”, ,gepriift” lub ,tested”.
Wszystkie te elementy pomysinie przeszly badania
laboratoryjne zgodnie z wieloarkuszowa normg PN-EN
50164, co oznacza spetnienie wymogow jakosciowych,
o jakich méwi réwniez norma PN-EN 62305-3.

Osprzet innych producentéw w zastosowaniu
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Odgromowy poradnik dekarza

Projektowanie ochrony odgromowe;j

PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa
Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa
Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

Wszystkie arkusze normy PN-EN 62305 sg wia-
czone do Prawa Budowlanego, tj. sa przywota-
ne przez Ministra w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmie-
niajacym rozporzadzenie w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 239
poz. 1597). Rozporzadzenie weszto w zycie

z dniem 20.03.2011 r.

Wybrane obowiazki projektanta i wykonawcy
Zgodnie z PN-EN 62305-3 (rozdziat 5.2.1,
Postanowienia ogélne, str. 14):

. Nie dopuszcza sie zwodow radioaktywnych”

Zgodnie z PN EN 62305-3 (rozdziat E.5.6.1 Projekt
konstrukcyjny, str. 127):

.Szczegolnie wazne sa rozwazania dotyczace estetyki
oraz prawidfowy dobdr materiatow w celu ogranicze-
nia ryzyka korozji”

. Projektant LPS i wykonawca LPS powinni zweryfiko-
wac wilasciwosci uZytych materiatow. Mozna to osiag-
nac, na przykiad, zadajac certyfikatow probierczych i
raportéw od producentow, wykazujacych, Zze materiaty
przeszlty pomysinie proby jakosci”

. Projektant LPS i jego wykonawca powinni wyszcze-
golnic elementy pofaczeri i mocowarn, ktdre maja
wytrzymac sily elektrodynamiczne pradu pioruna w
przewodach i pozwolic¢ réwniez na rozcigganie i kur-
czenie przewodow wskutek stosownego wzrostu tem-
peratury wg normy wieloczesciowej EN 50164 "
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Odgromowy poradnik dekarza

Detale i montaz na dachach ceramicznych
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Odgromowy poradnik dekarza

Ochrona odgromowa na dachu metalowym.
Dlaczego? Ze wzgledu na ryzyko wytopienia
otworu, perforacji przez piorun

10,00 mm
10,00 mm
blacha Al o grubosci 0,5 mm blacha Cu o grubosci 0,5 mm
10,00 mm 10,00 mm

blacha stalowa nierdzewna blacha stalowa
o grubosci 0,5 mm o grubosci 0,5 mm

10,00 mm
blacha stalowa ocynkowana attyka po trafieniu przez
grubosci 0,5 mm piorun 20,4 kA

Detale i montaz na dachu metalowym

=
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Odgromowy poradnik dekarza

Detale i montaz
na dachu metalowym

Detale i montaz na
dachach metalowych
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Detale i montaz na dachu ptaskim
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Odgromowy poradnik dekarza - miejsce na notatki

Masz pytania, uwagi, propozycje dotyczace tej publikacji? Napisz do nas: warszawa@dehn.pl
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Skrocony katalog osprzetu odgromowego - pelny katalog (ponad 280 stron) jest dostepny na stronie www.dehn.pl

Drut okragty

wg normy PN-EN 50164-2 (EN 50164-2), do stosowania w ochronie odgromowe;j

Drut DEHNalu
Al 'i AIMgSi nie wolno uktada¢ w tynku, w betonie ani w ziemi.

Srednica 8 mm 8 mm 8 mm
Materiat AlMgSi AlMgSi AlMgSi
Wiasnosci pottwardy pottwardy miekki-skrecany
Cigzar zwoju ok. 20 kg ok.3 kg ok. 20 kg
Opak. jednostkowe 148 m 21m 148 m
Srednica 8 mm 10 mm

Materiat AlMgSi Al

Wiasnosci miekki-skrecany miekki-skrecany

Cigzar zwoju ok. 3 kg ok. 21 kg

Opak. jednostkowe 21m 100 m

Drut DEHNalu w ptaszczu z tworzywa
(ptaszcz bezhalogenowy, odporny na mréz i stabilny przy UV)

Srednica 8 mm
Materiat AlMgSi
Wiasnosci miekki
Srednica zewnetrzna 11 mm
Ciezar zwoju ok. 20 kg
Opak. jednostkowe 100 m

Drut stalowy
ocynkowany ogniowo, grubo$¢ cynku = 50 pm (350 g/m?)

$rednica 8 mm 10 mm 10 mm
Materiat St/itZn St/tZn St/tZn
Cigzar zwoju ok. 50 kg ok. 50 kg ok. 18,5 kg
Opak. jednostkowe 127 m 81m 30m

Drut stalowy w plaszczu z tworzywa

wykonanie z ptaszczem z tworzywa jako dodatkawa ochrona
mechaniczna/korozyjna np. jako doprowadzenie do uziomu

Srednica 8 mm 10 mm
Materiat St/tZn St/tZn
Srednica zewnetrzna 11 mm 13 mm
Cigzar zwoju ok.33 kg ok. 34 kg
Opak. jednostkowe 75m 50 m

Drut miedziany

Nr katalogowy 830 008 830 108 830 038
Srednica 8 mm 8 mm 8 mm
Materiat Cu Cu Cu
Wiasnosci miekki F20 miekki F20 poftwardy F25
Cigzar zwoju ok. 45 kg ok. 9 kg ok. 45 kg
Opak. jednostkowe 100 m 20m 100 m

Drut okragty

Drut DEHNcupal
drut aluminiowy miedziowany, prostowany przez skrecanie

$rednica 8 mm
Materiat Al'lCu
Wiasnosci miekki-skrecany
W oparciu o EN 62561-2
Pokrycie Cu min. 0,26 mm
Cigzar zwoju ok. 20 kg
Opak. jednostkowe 110m

Uszczelka na drut przed splywaniem wody

chroni przed plynieciem wody deszczowej po drucie, dla ochrony elewacji / fasady
budynku przed zabrudzeniem.

Nr katalogowy 276 056 276 057
Materiat tworzywo szt. tworzywo szt.
Na przewod 8 mm 8 mm
Kolor szary brazowy
Opak. jednostkowe 100 szt. 100 szt.

do stosowania w ochronie odgromowej.

Linka aluminiowa
nie wolno uktadac¢ w tynku, w betonie ani w ziemi

Przekréj 50 mm2
Budowa linki 19x 1,8 mm
Materiat Al
Srednica zewnetrzna 9 mm
Cigzar zwoju ok. 13,5 kg
Opak. jednostkowe 100 m

Linka miedziana

Nr katalogowy 832 739 832 740 832 192
Przekroj 50 mm2 50 mm2 70 mm2
Budowa linki 19x1,8mm 19x1,8mm 19x2,1 mm
Srednica zewnetrzna 9 mm 9 mm 10,5 mm
Cigzar zwoju ok.22 kg ok. 44 kg ok.30 kg
Opak. jednostkowe 50 m 100 m 50 m
Nr katalogowy 832193 832 095 832 120
Przekroj 70 mm2 95 mm? 120 mm?
Budowa linki 19%x2,1 mm 19x2,5mm 19x2,8 mm
Srednica zewnetrzna 10,5 mm 12,5 mm 14,5 mm
Cigzar zwoju ok. 60 kg ok. 42 kg ok. 53 kg
Opak. jednostkowe 100 m 50 m 50 m




do ochrony nadbudéwek dachowych, komindw itp., réwniez do podstawy betonowej

o $rednicy 10 mm

specjalnie do podstawy betonowej z klinem 8,5 kg (nr katalogowy
102 075) lub do mocowania wspornikami

Nr katalogowy 101 000 101 009 101 007
Dlugosc¢ catkowita (I1) 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Materiat Al NIRO Cu
Opak. jednostkowe 20 szt. 20 szt. 20 szt.

z przewezeniem

Dlugos¢ przewezenia zawsze 1000 mm

Dane techniczne:

Materiat AlMgSi

Wykonanie krawedzie fazowane
Nr katalogowy 103 210 103 220 103 230 103 240
Dlugos¢ catkowita (I1) 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.
Nr katalogowy 103 250 103 260 103 280
Dlugos¢ catkowita (I1) 3500 mm 4000 mm 5000 mm
Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt. 10 szt.

o srednicy 16 mm, do przyciecia na wymiar

Dlugos¢ catkowita (I1) 6000 mm
Materiat AlMgSi
Opak. jednostkowe 1 szt.

rurowe z przewezeniem
wykonanie lekkie; dfugos¢ przewezenia zawsze 1000 mm

Nr katalogowy 103 410 103 420 103 430 103 440
Dlugosc¢ catkowita (I1) 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
Materiat AlMgSi AlMgSi AlMgSi AIMgSi
Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.
Nr katalogowy 103 450 103 460 103 480 103 417
Dtugosc¢ catkowita (I1) 3500 mm 4000 mm 5000 mm 1500 mm
Materiat AlMgSi AlMgSi AlMgSi Cu
Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.
Nr katalogowy 103 419 103 429 103 439 103 449
Dlugosc¢ catkowita (I1) 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
Materiat NIRO NIRO NIRO NIRO
Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Mufa taczaca do iglicy

do przediuzenia iglicy, unika sie probleméw transportowych w przypadku dwéch
krotszych iglic zamiast jednej dtugiej iglicy. Wymagane boczne mocowanie gornej
czesci.

Nr katalogowy 385 216
Materiat Al

Zakres zacisku 16/16 mm
Srednica zewnetrzna 28 mm
Opak. jednostkowe 10 szt.

Podstawy betonowe

do mocowania iglic dla ochrony matych urzadzen na dachach pfaskich lub do moco-
wania wspornikow dystansujacych DEHNiso np. do prowadzenia podwyzszonych
zwodow poziomych lub do iglic na tréjnogu (tylko podstawy 17 kg)

Podstawa 17 kg z klinem

mozliwos¢ ukfadania jedna na drugiej, do iglic @ 16 mm,
z przewezeniem lub do wspornikéw DEHNiso @ 16 mm

Nr katalogowy 102 010
Ciezar 17kg
Mocowanie na klin, @ 16 mm
Srednica 0 337 mm
Materiat Beton (C45/55)
Opak. jednostkowe 54 szt.

Podstawa 17 kg z klinem i podktadka

mozliwos¢ uktadania
jedna na drugiej

Ciezar 17 kg
Mocowanie na klin, @ 16 mm
Srednica 0 337 mm
Materiat Beton (C45/55)
Opak. jednostkowe 54 szt.

Podstawa 8,5 kg z klinem

do iglic @ 10 mm o wysokosci 1000 mm lub do wspornikéw
DEHNiso @ 16 mm o wysokosci do 675 mm (odstep 0,8 m)

Nr katalogowy 102 075
Ciezar 85kg
Mocowanie na klin, @ 10/16 mm
Srednica 0 240 mm
Materiat Beton (C45/55)
Opak. jednostkowe 120 szt.

Podktadki

pod podstawe betonowa do ochrony pokrycia dachowego

Wykonanie duze
do podstawy betonowej (nr katalogowy 102 010, 102 002) 17 kg

Srednica @ (d1) 370 mm
Materiat tworzywo szt. (EVA)
Kolor czamy

Opak. jednostkowe 1 szt.

Wykonanie mate
do podstawy betonowej (nr katalogowy 102 075, 102 003) 8,5 kg

Nr katalogowy 102 060
Srednica @ (d1) 280 mm
Materiat tworzywo szt. (EVA)
Kolor czarny

Opak. jednostkowe 1 szt.

=
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Iglice na giasiory na kalenice

do ochrony kolektoréw stonecznych, paneli PV lub innych insta-
lacji umieszczanych na potaci dachu

Montaz iglicy bazuje na zaciskach. Regulacja stopniowa pozwala
na dopasowanie do gasiora o réznych rozmiarach.

Materiat Iglica Al
Dlugos¢ 1000 mm
Zakres regulacji do gasiorow 120-240 mm
Opak. jednostkowe 1 szt.

Blizsze dane podano w instrukcji montazowej nr 1528.

Do mocowania iglicy 10 mm
Materiat wspornika NIRO
Zakres regulacji do gasiora 120-300 mm
Wymiary tasmy 500x25x0,3 mm
Do mocowania iglicy 16 mm
Materiat wspornika NIRO
Zakres regulacji do gasiora 120-300 mm
Odlegtos¢ montazowa (I1) 280/350/420 mm
Wymiary tasmy 500x25x0,3 mm

Iglice na dach metalowy

do ochrony nadbudéwek dachowych, swietlikéw itp.

Mocowana przy pomocy wspornikow dachowych z zaciskami krawedziowymi
dobranych do rabka blachy, na koricach krzyzaka otwory (@11 mm) dla zaciskow.
Wsporniki dachowe nalezy dobra¢ odpowiednio do profilu blachy (np. do rabka
okragtego wspornik o nr kat. 223 010 lub do rabka stojacego wspornik o nr kat. 365
059).

Wykonanie o wysokosci 2000 mm
z gwinetm M16 u podstawy

Dlugos¢ catkowita 2000 mm
Materiaf iglicy Al
Materiat tasmy NIRO

Opak. jednostkowe 1 szt.

Wykonanie o wysokosci 1500 mm (o nr katalogowym 103 211) na zapyta-
nie.

Wykonanie o wysokosci do 3500 mm
z dopasowaniem do nachylenia dachu maks. 10°

Nr katalogowy 123 425 123 430 123 435
Dlugos¢ catkowita 2500 mm 3000 mm 3500 mm
Materiat iglicy Al Al Al
Materiat tasmy NIRO NIRO NIRO
Opak. jednostkowe 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Iglica na dach trapezowy

do ochrony nadbudéwek dachowych, swietlikéw itp.

Iglica przeznaczona do dachéw z blachy trapezowej. Odlegfos¢
miedzy podstawami jest regulowana i pasuje do kazdego prolila.

Dlugos¢ catkowita 2000 mm
Materiat iglicy Al
Materiat podstawyl tworzywo szt.
Opak. jednostkowe 1 szt.

Wykonanie o dtugosci 1500 mm (o nr katalogowym 103 211) na zapyta-

=
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Obejma tasmowa do iglicy

Obejmy tasmowe do mocowania iglic zapewniaja potaczenie konstrukcji wsporczych
paneli PV (profile kwadratowe) z iglicami o wytrzymatosci na prad piorunowy.
Przy montazu obejmy na rurach nalezy zdemontowac dwie ptaskie wygiete plytki.

Nr katalogowy 540 105

Materiat tasmy, korpusu NIRO

Zakres obejmy, profil 40x60 do 70x70 mm
Zakres obejmy, rura 50-300 mm

Do iglic 16 mm

Opak. jednostkowe 1 szt.

Wspornik iglicy na dach kryty dachéwka

do stosowania jako podstawa mocowania iglic na dachach o duzym nachyleniu,
zabezpieczony przez samorozkreceniem (tarcza zebata nastawna) z nakretka
kontrujaca, otwory w tasmie do przykrecenia do faty dachowej. Na kominie wyma-
gane dodatkowe mocowanie iglicy np. wspornikiem DEHNiso.

Nr katalogowy 223 005

Materiat tasmy St/tZn
Materiat bolca i Sruby NIRO
Dlugos¢ tasmy 475 mm
Do drutu 16 mm
Opak. jednostkowe 1 szt

Adapter iglicy

adapter do pionowego ustawienia iglicy na dachu pochylym do
10°, do podstawy betonowej z mocowaniem na klin (Nr katalo-
gowy 102 010 lub 102 340)

Materiat adaptera StitZn
Zakres zacisku 16 mm
Materiat bolca i sruby NIRO
Opak. jednostkowe 1 szt.




Iglice wolnostojace 2,5 do 3,5 m

Iglica wolnostojaca ze statywem do ochrony urzadzen na dachu,
z dopasowaniem do nachylenia dachu maks. do 10°. Iglice s3 obli-
czone na parcie wiatru i przeznaczone do Il i Il strefy wiatrowej
wg normy DIN 4131 (do 145 km/h i 161 km/h). Podstawy betono-
we (nr kat. 102 075 lub 102 010) i podktadki PCV (nr kat. 102 060
lub 102 050) nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Iglica | Podstawa beton.| Podktadka

Nr kat. 105 425 | 3x Nr kat. 102 075 | 3x Nr kat. 102 060
Nr kat. 105 430 | 3x Nr kat. 102 010 | 3x Nr kat. 102 050
Nr kat. 105 435 | 3x Nr kat. 102 010 | 3x Nr kat. 102 050

Nr katalogowy 105 425 105 430 105 435
Wysokos¢ 2500 mm 3000 mm 3500 mm
Promien 250 mm 250 mm 250 mm
llo$¢ podstaw 3szt.po85ky 3szt.po17kg  3szt.po17kg
Opak. jednostkowe 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Blizsze dane podano w instrukcji montazowej nr 1712.

Iglice wolnostojace 4 do 8,5 m

16

Iglica wolnostojaca ze sktadanym statywem do ochrony duzych
urzadzen na dachu z dopasowaniem do nachylenia dachu maks.
do 10°.Iglice sa obliczone na parcie wiatru i przeznaczone do Il
strefy wiatrowej wg normy DIN 4131 (do 145 km/h).

Podstawy betonowe (nr kat. 102 010) w odpowiednie] ilosci
i podktadki PCV (nr kat. 102 050) nalezy zamawia¢ oddzielnie.

do wysokosci 5,5 m

Nr katalog. 105 400 105 450 105 500 105 550
Wysokos¢ 4000 mm 4500 mm 5000 mm 5500 mm

Promient 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm
llos¢ podstaw 3 szt 3 szt 6 szt. 6 szt.
betonowych po 17 kg po 17 kg po 17 kg po 17 kg
Opak. jedn. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

do wysokosci 8,5 m z wlkasnymi odciggami
ze stali nierdzewnej NIRO @ 10 mm

Nr katalog. 105 600 105 650 105 700
Wysokos¢ 6000 mm 6500 mm 7000 mm
Promien 1435 mm 1435 mm 1435 mm
llos¢ podstaw 6 szt. 6 szt. 6 szt.
betonowych po 17 kg po 17 kg po 17 kg
Opak. jedn. 1 szt. 1 szt. 1 szt.
Nr katalog. 105 750 105 800 105 850
Wysokos¢ 7500 mm 8000 mm 8500 mm
Promien 1435 mm 1435 mm 1435 mm
llo$¢ podstaw 6 szt. 9 szt. 9 szt.
betonowych  po 17 kg po 17 kg po 17 kg
Opak. jedn. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Blizsze dane podano w instrukcji montazowej nr 1436.

Wsporniki dachowe DEHNiso

grupa wspornikéw do zachowania odstepu izolacyjnego na dachu ptaskim. Materiat
preta to tworzywo szt. wzmocnione widknem szklanym (GFK) @ 10 mm, stabilny przy
UV, kolor jasnoszary

Wspornik z podstawa betonowa i podkfadka, do drutu 8 mm

Wspornik z podstawa betonowa i podktadka, luzne prowadzenie

drutu

Nr katalogowy 253 115 253 125
Materiat wspornika KI/GFK K/GFK
Dtugosc (1) 295 mm 435 mm
Dlugosc izolacyjna 220 mm 360 mm
Opak. jednostkowe 24 szt. 24 szt.
Wskazdéwka:

do prowadzenia podwyzszonych zwodéw poziomych (drut) w celu zacho-
wania odstepu izolacyjnego przy ukfadaniu na dachach ptaskich

Pret izolacyjny ze wspornikiem

do mocowania drutu okragtego, pasuje do podstawy o nr kat. 253
301 i podktadki 253 300, luzne prowadzenie drutu

Materiat zacisku tworzywo szt. tworzywo szt.
Dtugos¢ (I1) 280 mm 420 mm
Isolierstrecke 220 mm 360 mm
Opak. jednostkowe 24 szt. 24 szt.

Wspornik z gniazdem do preta izoalcyjnego
do mocowania drutu na precie GFK

Materiat tworzywo szt.
Kolor szary
Do drutu 8 mm
Opak. jednostkowe 24 szt.

Podstawa betonowa
do stabilizacji podkfadki z pretem izolacyjnym

Nr katalogowy 253 301
Materiat Beton (C35/45)
Ciezar 4,6 kg
Opak. jednostkowe 24 szt
Podktadka

podkfadka z gniazdem do preta izoalcyjnego (do pretéw o nr kata-
logowym 253 315, 253 325) i do ochrony pokrycia dachowego
przed kontaktem z podstawa betonowa (o nr katalog. 253 301)

Nr katalogowy 253 300
Srednica 300 mm
$rednica gniazda 10 mm
Materiat tworzywo szt.
Kolor szary
Opak. jednostkowe 24 szt
Przepust dachowy
do dachéw ptaskich

do przeprowadzenia drutu okragtego przez dach z uszczelnie-
niem. Przy montazu zachowac¢ maks. temperatura pracy +110°C.

Materiat tworzywo szt.
Przepust dla drutu 8/10/16 mm
Przepust dla pfask. 20x2,5 / 30x3,5 mm
Opak. jednostkowe 25 szt

Przy wysokosci wyprowadzenia powyzej 100 mm nalezy przepust i prze-
wad owijac tasma uszczelniajaca samoklejaca (tasma alu).
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Wsporniki dachowe na dachy ptaskie Wsporniki dachowe ze sprezyna na gasiory, do kalenicy

do mocowania drutu i taémy na dachu p’{asklm do mocowania drutu na kalenicy np. na gqsior
Typ FB2 z podwdéjnym uchwytem drutu
SPANNgrip light

Nr katalogowy 253 050 253 060 - i L .
Prowadzenie drutu lutne el SPANNgrip ||_ght Z mocowaniem na sprezynie NIRO ze wspornik
- - iem DEHNgrip, do drutu 8 mm, luzne prowadzenie drutu, prze-

Materiat zacisku tworzywo szt. tworzywo szt. stawny
D,O ,drum 8 mm 8 mm Zakres regulacji do gasiora 180-280 mm
Ciezar 1kg 1kg
Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt. Nr katalogowy 206 439 206 449

Materiat wspornika NIRO NIRO
Typ KF2 2 podw()jnym uchwytem drutu Zakres r’e'gulacji d.o gasiora 180-280 mm 180-280 mm
do przyklejania paskiem pokrycia dachowego (o grubosci do 5 Wysokost wspomika () 20mm 32 mm

Materiat zacisku NIRO NIRO
mm) do dachu Do drutu 8 mm 8 mm
Nr katalogowy 253 051 Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt.
Prowadzenie drutu luzne
Materiat zacisku tworzywo szt.
Do drutu 8 mm SPANNgrip
Opak. jednostkowe 100 szt. SPANNgrip ze sprezyna z NIRO i wspornikiem DEHNgrip, do drutu

8 mm, luzne prowadzenie drutu, przestawny

Blizsze dane podano w instrukcji montazowej nr 1251. Zakres regulacji do gasiora 180-280 mm
Typ FB Nr katalogowy 206239 206237 206249 206247
VHETZIORpELE. o o B o
Prowadzenie drutu lune Zakres rﬁgulacu d(.) gasiora 180-280 mm  180-280 mm  180-280 mm  180-280 mm
Materiat zacisku tworzywo szt. Wysolfosc w?pornlka (h1) 20 mm 20 mm 32 mm 32 mm
Do drutu 8 mm Materiat zacisku NIRO NIRO / gal Cu NIRO NIRO / gal Cu
Ciezar 1kg Do dru.tu 8 mm 8mm 8 mm 8 mm
Opak. jednostkowe 10 s2t. Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.
Typ KF plynna regulacja ze wspornikiem DEHNgrip
do przyklejania paskiem pokrycia dachowego (o grubosci do 2,5 luzne prowadzenie drutu, przestawny (poczatek, srodek, koniec)

mm) do dachu

Dane techniczne:

Nr katalogowy LB Zakres regulacji do gasiora 180-280 mm
Prowadzenie drutu luzne Do drutu 8 i
Materiat zacisku tworzywo szt.
Do drutu 8 mm Nr katalogowy 206 109 206 309 206 307
Opak. jednostkowe 100 szt. Materiat wspornika NIRO NIRO NIRO / gal Cu
Wysokos¢ wspornika 20 mm 20 mm 20 mm
i . N T Materiaf zacisku NIRO NIRO NIRO / gal Cu
GtI'JZnS*IZaeczae;Qc? g(:\rakr;(iavl\:):;r:\};:nczjg?gq?é?)vsvt?p?\; oddz-ielnie na zapytanie Opak. jednostkowe 25 szt 2552t 2552t
. -~ Nr katalogowy 206 817 206 819
Akcesoria do WSpOI’nIkOW daChOWYCh Materiat wspornika NIRO / gal Cu NIRO
Adapter do Typ FB i KF Wysokos¢ wspornika 32 mm 32 mm
mocowany na wsporniku dachowym, do prowadzenia drutu Material zacisku NIRO / gal Cu NIRO
' Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt.

okragtego 10 mm, luzne prowadzenie drutu
Uwaga: adapter do drutu 6 mm dostepny na zapytanie

Do drut o stopniowo regulowany ze wspornikiem
Materiat tworzywo szt. DEHNQUICK
Opak. jednostkowe 50 szt. prowadzony drut jest zacisniety
Dane techniczne:
. Do drutu 6-10 mm
Adapter do Typ FB i KF
mocowany na wsporniku dachowym (Nr katalogowy 253 015), do ~ LLULELEILI AT 202 020 202 021 202 900
prowadzenia pfaskownika 30 mm, luzne prowadzenie drutu Materia wspornika SttZn Sttzn NIRO
Zakres regulacji do gasiora 120-240 mm 200-280 mm 120-240 mm
Do ptaskownika 30 mm Materiat zacisku St/tZn St/tZn NIRO
Materiat tworzywo szt. Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt. 25 szt.
Opak. jednostkowe 50 szt.
Nr katalogowy 202 027 202 227
Klamra do Typ FB i KF Materiat wspornika Cu Cu
mocowana na wsporniku dachowym (nr katalogowy 253 015),  Zakres regulacji do gasiora 120-240 mm 200-280 mm
jako dodatkowe mocowanie utozonego drutu, na dachu pochylym ~ Materiat zacisku Cu Cu
Opak. jednostkowe 25 szt 25 szt.
Do drutu 8 mm
Materiat tworzywo szt.
Opak. jednostkowe 50 szt.
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Wsporniki dachowe na kalenice i gasiory Wspornik DEHNgrip z taSma na pota¢ dachu

do mocowania drutu okragtego na kalenicy

z naktadka i samouszczelnieniem

do dachowek, gasiorow, plytek, pokry¢ falistych, z samouszczel-
nieniem (rozpierajaca sruba), prowadzony drut jest zacisniety

Nr katalogowy 216 000
Materiat wspornika tworzywo szt.
Srednica otworu @12 mm
Materiat zacisku St/tZn

Do drutu 7-10 mm
Do ptaskownika 20 mm
Opak. jednostkowe 25 szt.

FLEXIgrip

do zawieszenia pod dachéwka i do taty, z elastyczna tasma, luzne
prowadzenie drutu

Nr katalogowy 204 949 204 957
Materiat wspornika NIRO NIRO
Dlugos¢ tasmy 170 mm 170 mm
Wysokos¢ wspornika (h1) 32 mm 32 mm
Materiat zacisku NIRO NIRO / gal Cu
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

UNIgrip wysokos¢ 20 mm

z wyttoczeniami w tasmie dla fatwego dopasowania do dachdwek
i fat, ze wspornikiem DEHNGgrip, luzne prowadzenie drutu

Dane techniczne:

Wysoko$¢ wspornika 20 mm

Do drutu 8 mm
Nr katalogowy 206 209 206 207 206 219
Materiat wspornika NIRO Cu NIRO
Dlugosc tasmy (I1) 205 mm 205 mm 335 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.
Nr katalogowy 206 217 206 229 206 227
Materiat wspornika Cu NIRO Cu
Dlugosc tasmy (I1) 335 mm 475 mm 475 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

UNIgrip wysokos¢ 32 mm

z wyttoczeniami w tasmie dla fatwego dopasowania do dachéwek
i fat, ze wspornikiem DEHNGgrip, luzne prowadzenie drutu

Nr katalogowy 206 309 206 319 206 329
Materiat wspornika NIRO NIRO NIRO

Dlugos$c tasmy (I1) 205 mm 335 mm 475 mm
Wysokos¢ wspornika 32 mm 32 mm 32 mm
Do drutu 8 mm 8 mm 8 mm

Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

DEHNgrip z tasma aluminiowa

do tatwego dopasowania do dachéwek, ze wspornikiem
DEHNgrip, luzne prowadzenie drutu

Materiat wspornika Al Al
Dlugos¢ tasmy (1) 205 mm 205 mm
Wysokos¢ wspornika 20 mm 32 mm
Do drutu 8 mm 8 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

Wsporniki dachowe z tasma na potac dachu

do wsuniecia pod dachéwke, pokrycie bitumiczne

wykonanie proste

wykonanie proste, ze wspornikiem DEHNQUICK, do drutu 6-10
mm, prowadzony drut jest zacisnigty

Nr katalogowy 202 040 202 902 202 037 202 008
Materiat wspornika St/tZn NIRO Cu St/tZn
Wysokos¢ tasmy (h1) 55 mm 55 mm 55 mm 70 mm
Dlugo$c tasmy (I1/t1) 260/2mm  260/1mm 260/2mm  420/2 mm
Do drutu 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Wykonanie giete
ze wspornikiem DEHNQUICK, prowadzony drut jest zacisniety

Nr katalogowy 202 010 202 901 202 017
Materiat wspornika St/tZn NIRO Cu
Wysokos¢ tasmy (h1) 55 mm 55 mm 55 mm
Dlugosc tasmy (I1/t1) 260 /2 mm 260/ 1 mm 260 /2 mm
Do drutu 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Wsporniki dachowe z gietg tasma, do potaci dachu

do zawieszenia na dachowece / tacie

ze wspornikiem DEHNgrip
luzne prowadzenie drutu

Materiat wspornika NIRO
Dlugosc tasmy (I1) 169 mm
Wysokos¢ wspornika 20 mm
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 8 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.
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Wsporniki dachowe z gieta tasma, do potaci dachu

ze wspornikiem DEHNQUICK

do zawieszenia na dachéwce lub facie dachu, prowadzony drut
(wzdtuz lub poprzecznie) jest zacisniety

Nr katalogowy 202 050 202 080
Materiat wspornika St/tZn St/tZn
Dtugos¢ tasmy (I1) 115/ (48) mm 410/ (36) mm
Materiat zacisku St/tZn St/tZn

Do drutu 6-10 mm 6-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt. 50 szt.

z naktadka dwusrubowa
do taty dachowej, prowadzony drut jest zacisniety

Nr katalogowy 223 000
Materiat wspornika St/tZn
Dtugos¢ tasmy (I1) 410 mm
Materiat zacisku St/itZn
Do drutu 7-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt.

DEHNgrip do pokry¢ bitumicznych

jak réwniez do dachowek i elewacji, luzne prowadzenie drutu

Nr katalogowy 206 389 206 399
Materiat wspornika NIRO NIRO
Zakres zacisku 2-8 mm 8-18 mm
Wysokos¢ wspornika 20 mm 20 mm
Materiat zacisku NIRO NIRO
Do drutu 8 mm 8 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

Wsporniki dachowe z profilowana tasma, do potaci dachu

Wsporniki dachowe do zawieszenia na rabku dachéwki / plyty

do zawieszenia na dolnym rabku / krawedzi,
ze wspornikiem DEHNgrip
luzne prowadzenie drutu

Materiat wspornika NIRO
Dlugos¢ tasmy 103 mm
Wysokos¢ wspornika 20 mm
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 8 mm

Opak. jednostkowe 50 szt.

do zawieszenia na gornym rabku / krawedzi,
ze wspornikiem DEHNgrip

do zawieszenia na profilu dachowki, ze wspornikiem DEHNGgrip,
luzne prowadzenie drutu, dtugos¢ tasmy 87 mm

Materiat wspornika NIRO
Dlugos¢ tasmy 87 mm
Wysokos¢ wspornika 20 mm
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 8 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wsporniki dachowe do dachéw metalowych

do mocowania iglic na dachu metalowym

Przy doborze odpowiednich zaciskéw nalezy wybiera¢ te, ktére zostaly zbadane
pradem piorunowym 100 kA (10/350). Przy mocowaniu dwoma zaciskami.

do rabka stojacego okragtego, z zaciskiem

Materiat wspornika NIRO Al
Zakres zacisku @20 mm 920 mm
Materiat zacisku NIRO Al

Do drutu 6-10 mm 6-10 mm
Prowadzenie drutu zacisnigty zacisnigty
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

do rabka stojacego okragtego, z DEHNgrip

luzne prowadzenie drutu

Materiat wspornika NIRO Al
Zakres zacisku 020 mm 220 mm
Materiat zacisku NIRO NIRO
Do drutu 8mm 8mm
Prowadzenie drutu luzne luzne
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

do rabka, z zaciskiem do blachy w systemie
np. RIB-ROOF Speed 500 prod. Zambelli

Nr katalogowy 223 070
Materiat wspornika Al
Zakres zacisku ok. 18/22 mm
Materiat zacisku Al

Do drutu 6-10 mm
Prowadzenie drutu zacisniety
Opak. jednostkowe 50 szt.

do rabka stojacego, z zaciskiem

Nr katalogowy 365 059

Materiat wspornika NIRO
Zakres zacisku 0,7-8 mm
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 6-10 mm
Prowadzenie drutu zacisniety
Opak. jednostkowe 50 szt.

do rabka stojacego, z DEHNgrip

Materiat wspornika NIRO
Zakres zacisku 0,7-8 mm
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 8 mm
Prowadzenie drutu luzne
Opak. jednostkowe 50 szt.

do dachu trapezowego, z zaciskiem
do przykrecenia $ruba / blachowkretem dachowym

Materiat wspornika NIRO
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 6-10 mm
Prowadzenie drutu zacisniety

Opak. jednostkowe 50 szt.

do dachu trapezowego, z DEHNgrip
do przykrecenia $ruba / blachowkretem dachowym

Materiat wspornika NIRO
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 8 mm
Prowadzenie drutu luzne

Opak. jednostkowe 50 szt.




Wsporniki dachowe samoklejace

do ukfadania drutu np. na dachu z blachy trapezowej. Wspornik mozna stosowac na
podiozach gtadkich, nieporowatych, dachach metalowych i attyce. Przed przykleje-
niem oczysci¢ powierzchnie np. alkoholem isopropylowym 99,1 %. Po przygotowaniu
powierzchni oderwac folie ochronna ze stopy wspornika i przykleic.

Uwaga: przestrzegac zalecen instrukcji montazowej nr 1473!

ze wspornikiem DEHNsnap

Materiat wspornika tworzywo szt.
Materiat zacisku tworzywo szt.
Do drutu 8 mm
Kolor Wspornik szary
Opak. jednostkowe 50 szt.

ze wspornikiem DEHNgrip

Materiat wspornika tworzywo szt.
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 8 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wsporniki do dachu ptaskiego z otworami do mocowania

Wsporniki dachowe na dach pfaski

Wykonanie St/tZn mate

ze wspornikiem DEHNQUICK, prowadzony drut jest zacisniety,
wysokos$¢ do $rodka przewodu 60 mm

Nr katalogowy 202 030
Materiat wspornika St/tZn
Wymiar 50x60 mm
Materiat zacisku St/tZn
Do drutu 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wykonanie St/tZn duze

ze wspornikiem DEHNQUICK, prowadzony drut jest zacisniety,
wysokos$¢ do $rodka przewodu 60 mm

Nr katalogowy 202 060
Materiat wspornika StitZn
Wymiar 100x100 mm
Materiat zacisku St/tZn

Do drutu 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

20

Wsporniki dachowe do pokry¢ falistych

do ukfadania drutu na kalenicy i na potaci dachu

do pokry¢ falistych Profil 5 z DEHNQUICK
do uktadania drutu na potaci dachu

Nr katalogowy 202 005
Materiat wspornika St/tZn
Materiat zacisku St/tZn
Do drutu 6-10 mm
Prowadzenie drutu zacisnigty
Opak. jednostkowe 50 szt.

do pokryc¢ falistych Profil 5 z DEHNgrip
do ukfadania na pofaci dachu

Materiat wspornika St/tZn
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 8mm

luzne
50 szt.

Prowadzenie drutu
Opak. jednostkowe

do pokry¢ falistych Profil 5 i Profil 8
z DEHNQUICK

do uktadania drutu na kalenicy i na potaci dachu, wykonanie giete

Materiat wspornika St/tZn
Materiat zacisku St/tZn
Do drutu 6-10 mm
Prowadzenie drutu zacisnigty
Opak. jednostkowe 50 szt.

do pokryc¢ falistych Profil 5 i Profil 8
z DEHNQUICK

do ukfadania drutu na kalenicy i potaci dachu, wykonanie giete

Materiat wspornika NIRO
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 6-10 mm
Prowadzenie drutu zacishiety
Opak. jednostkowe 50 szt.
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Wsporniki dachowe do pokry¢ falistych Wsporniki z naktadka i uszczelnieniem

do pokryc¢ falistych Profil 5 i Profil 8 kompletny z uszczelka do ukfadania drutu okragtego, prowadzony drut jest zacisniety
z DEHNgrip

do uktadania drutu na kalenicy i potaci, wykonanie proste z gwintem wewnetrznym M8

Nr katalogowy 206 339 Nr katalogowy S
] ] Do drutu 7-10 mm
Materiat wspornika NIRO Material czeéci adrmei stz
Materiat zacisku NIRO 8 er!a czefc! gorne.j n
Materiat czesci dolnej G
Do drutu 8 mm .
. , Opak. jednostkowe 50 szt.
Prowadzenie drutu luzne
Opak. jednostkowe 50 szt.

z gwintem wewnetrznym, ze srubg i kotkiem

Wsporniki DEHNgrip® Poantin Rl
Materiat czesci gornej StitZn
3 Lo . 3 . Materiaf czesci dolnej G
bezérubowy ze stali nierdzewnej NIRO, z luznym prowadzeniem drutu éuba T 550 mm

wysokoéc' 20 mm Kotek rozporowy @ 8x40 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Nr katalogowy 207 019 207 009

Gwint wspornika M6 —

$rednica otworu wspornika — 07,8 mm z gwintem wewnetrznym, np. do drutu z ptasz-

Materiat zacisku NIRO NIRO czem z tworzywa

Do drutu 8 mm 8 mm

Ok ostone o oo
Do drutu 13 mm
Materiat czesci gornej St/tZn

wysokos'é 32 mm Materi.al czesci dolnej 2G
Opak. jednostkowe 50 szt

Gwint wspornika M6 —

Srednica otworu wspornika — @ 7,8 mm

Materiat zacisku NIRO NIRO

Do drutu 8 mm 8 mm

Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. Wspornik 2 naklaqu _ plaskl

wysokosé 20 mm komplet ze sruba, cokotem dwusrubowa naktadka, sruby M6, do drutu i .ptaskownika,

z tworzywa (szary) i kotkiem z uszczelka z tworzywa sztucznego (szara)

Nr katalogowy 207 109

$rednica otworu wspornika 07,8mm Do drutu 7-10 mm

Materiaf zacisku NIRO Do ptaskownika 30 mm

Do drutu 8 mm Materiat zacisku NIRO

$ruba 7 5x50 mm $ruba 7 5x50 mm

Opak. jednostkowe 50 szt. Kotek rozporowy @ 8x40 mm

Opak. jednostkowe 50 szt.

Wsporniki DEHNhold

Wspornik do mocowania drutu, z naktadka, prowadzony drut jest zacisniety

g : ®
Do stosowania przy réznych materiatach drutu i podfoza np. Al, NIRO, St/tZn i Cu WSporI‘IIkI DEHNfix

System wspornikéw z DEHNQUICK - mozna whija¢ mfotkiem. Prowadzony drut jest
z gwintem wewnetrznym zacisniety, wspornik stabilny przy UV.
wysokos¢ 30 mm, gtebokos¢ otworu 45 mm, Srednica otworu @ 8 mm

Nr katalogowy 250 000 250 001 250 007
L ktaloowy 2 ZEf Materiat czesci gornej St/tZn NIRO Cu
R 2 T Al Cy Materiat czesci dolnej tworzywo szt.  tworzywo szt.  tworzywo szt.
2oL . Al alliN] Do drutu 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm
e .ptaskowmk.a AVt AVt Kolor Wspornik szary szary brazowy
T i R Schlagdiibel 7530mm  7530mm 7530 mm
Gl [aticsian Bl Bl Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Uwaga: tylko do jednorodnego podfoza, betonu lub kamienia.
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Wsporniki z naktadka i kotkiem

dwusrubowy, $ruby M6, do drutu i ptaskownika

z kwadratowym kotkiem

Nr katalogowy 260 708 260 108 260 158 260 187
Do drutu 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm
Do ptaskownika 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Materiaf czesci gornej St/tZn St/tZn St/tZn Cu
Materiat czedci dolnej St/tZn St/tZn St/tZn Cu
Mocowanie (I1) kotek kotek kotek kotek
70 mm 100 mm 150 mm 100 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.

z oddzielanym okragtym kotkiem

Nr katalogowy 262 070 262 100

Do drutu 7-10 mm 7-10 mm

Do ptaskownika 20 mm 20 mm
Materiaf czesci gornej St/tZn St/tZn
Materiat czesci dolnej St/tZn St/tZn
Mocowanie (I1) okragly kotek 70 mm  okragty kotek 100 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

Wsporniki do scian z izolacjg

dwusrubowy, Sruby M6, prowadzony drut jest zacisniety

Nr katalogowy 273 740 273 741 273 742
Grubo$c izolacji ok. 60 mm ok. 110 mm ok. 130 mm

Do drutu 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm
Materiat czesci dolnej G G G

Materiat czesci gornej SttZn St'tZn StitZn
Wysokos¢ wspornika 20 mm 20 mm 20 mm

Sruba i kotek Z O (TX40) 7x140 mm % © (TX40) 7x180 mm % © (TX40) 7x240 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Wspornik pazur

Wspornik do mocowania na scianie ze $rubg M6,
prowadzony drut jest zaci$niety

Srednica otworu @ 6,5 mm
Materiat zacisku NIRO
Do drutu 6-10 mm
Wysokos¢ wspornika 22 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wsporniki jako naktadki

np. do ukfadania pod tynkiem

DEHNQUICK

do przykrecenia, dla duzego zakresu drutéw przy zaci$nietym pro-
wadzeniu drutu

Nr katalogowy 202 000 202 001 202 169

Materiat zacisku St/tZn NIRO NIRO

Do drutu 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm

Srednica otworu @ 8,5 mm 8,5 mm 6,5 mm

Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 100 szt.
Zacisk naktadka

do przykrecenia, dla duzego zakresu drutéw przy zaci$nietym pro-
wadzeniu drutu

Nr katalogowy 390 110 390 119
Materiat zacisku St/tZn NIRO
Do drutu 6-10 mm 6-10 mm
Srednica otworu @ 9 mm 9 mm
Opak. jednostkowe 100 szt. 100 szt.

Wsporniki do podtynkowego uktadania drutu

wykonanie do whijania mtotkiem

Do drutu 6-10 mm
Materiat zacisku SttZn
Prowadzenie drutu zacisniety / luzny
Mocowanie kwadratowy kotek 70 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wsporniki do rury spustowej

do prowadzenia drutu wzdtuz rury spustowej (wody deszczowej)

Typ PPS
ze $rubg slimakowa

Nr katalogowy 200 079 200 077 200 089 200 087
Zakres regulacji @ 80-100 mm ~ 80-100 mm  100-120 mm  100-120 mm
Do drutu 8mm 8 mm 8mm 8 mm
Materiat zacisku NIRO NIRO / gal Cu NIRO NIRO / gal Cu
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Typ PS

bez$rubowy, montaz z obcegami
Nr katalogowy 200 069 200 067 200 059 200 057
Zakres regulacji @ 80-120 mm  80-120 mm 100 mm 100 mm

stopniowo co  stopniowo co
5mm 5mm

Do drutu 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Materiat zacisku NIRO Cu NIRO Cu
Opak. jednostkowe 25 szt 25 szt. 25 szt. 25 szt.
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Wsporniki whbijane z nakladka i kotkiem

Dwusrubowa nakfadka, sruby M6, wspornik do iglic i pretow uziemiajacych, prowa-
dzony drut jest zaci$niety

z kotkiem kwadratowym

Nr katalogowy 260 106

Materiat czesci gornej StitZn
Materiat czesci dolnej St/tZn
Do drutu 16 mm
Mocowanie (I1) kwadratowy kotek 100 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wspornik do iglicy na sciany z izolacja

dwusrubowa naktadka, sruby M6, z uszczelka (ZG) i kotkiem @ 10 mm

Grubos¢ izolacji ok. 110 mm
Materiat czesci gornej St/tZn

Materiat czesci dolnej G

Do drutu 16 mm

Sruba i kotek % O (TX40) 7x180 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wsporniki do iglicy - DEHNfix®

System wspornikdw z funkcjg DEHNQUICK - mozna whija¢ mtotkiem. Prowadzony
drut jest zacisniety, wspornik stabilny przy UV, wysokos¢ 42 mm, gtebokos¢ otworu
60 mm, $rednica otworu @ 8 mm

Nr katalogowy 252 000

Materiat czesci gornej St/tZn
Materiat czesci dolnej tworzywo szt.
Do drutu 16 mm
Kofek 100/60 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wspornik do iglicy pazur

Wspornik do mocowania na scianie ze $rubg M6,

pret jest zacisniety
Srednica otworu @ 6,5 mm
Materiat zacisku NIRO
Do iglic 13-16 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Zaciski MV

wielofunkcyjny do uniwersalnego stosowania jako krzyzowy, T i réwnolegty;
dwuczesciowy

ze $rubg szesciokatna
i gwintem w czesci dolnej

Nr katalogowy 390 050 390 051 390 059 390 057
Materiat zacisku St/tZn Al NIRO Cu
Zakres zacisku 8-10 mm 8-10 mm 8-10 mm 8mm
Grubos¢ materiatu (t1/12) 2,5 mm 3,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.
Nr katalogowy 391 050 391 059 390 079"
Materiat zacisku St/tZn NIRO NIRO (V4A)
Zakres zacisku 10 mm 10 mm 8-10 mm
Grubo$¢ materiatu (t1/12) 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

*) Wykonanie o nr katalogowym 390 079 z materiatu NIRO (V4A) nadaje sie rowniez do stoso-
wania w ziemi

ze $rubg szesciokatna i podktadka sprezysta

gwint w czesci dolnej

Materiat zacisku St/tZn Al NIRO
Zakres zacisku 8-10 mm 8-10 mm 8-10 mm
Grubos¢ materiatu (t1/12) 2,5 mm 3,0 mm 2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.
Materiat zacisku Cu StitZn NIRO
Zakres zacisku 8mm 10 mm 10 mm
Grubos¢ materiatu (t1/12) 3,0 mm 2,5 mm 2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

ze Sruba plaska
i zabezpieczony przed rozkreceniem (otwér kwadratowy w czesci

gornej)
Nr katalogowy 390 060 390 061 390 067
Materiat zacisku St/tZn Al Cu
Zakres zacisku 8-10 mm 8-10 mm 8mm
Grubo$¢ materiatu (t1/12) 2,5 mm 3,0 mm 3,0 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.
Nr katalogowy 391 060 391 069
Materiat zacisku StitZn NIRO
Zakres zacisku 10 mm 10 mm
Grubos¢ materiatu (t1/12) 2,5 mm 2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

*) Wykonanie zacisku MV St/tZn o nr katalogowym 390 060 ale ze $ruba NIRO dostepne na zapy-
tanie pod nr katalogowym 390 060/S Id.-Nr. 045137

ze $rubg szesciokatna i podktadka sprezysta,
do iglicy

gwint w czesci dolnej

Nr katalogowy 392 050 392 059
Materiat zacisku St/tZn NIRO
Zakres zacisku 8-10/16 mm 8-10/16 mm
Grubos¢ materiatu (t1/12) 3,0/2,5 mm 3,0/2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.
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ze $ruba plaska, do iglicy

zabezpieczony przed samorozkreceniem (kwadratowy otwor w
gornej czesci)

Nr katalogowy 392 060 392 069
Materiat zacisku St/tZn NIRO
Zakres zacisku 8-10/16 mm 8-10/16 mm
Grubo$¢ materiatu (t1/12) 3,0/2,5 mm 3,0/2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

Zacisk MV bimetaliczny

do faczenia drutéw z réznych materiatéw, z przektadka (Cupal) i
gwinetm w czesci dolnej

Nr katalogowy 390 657
Materiat zacisku Cu/Al
Zakres zacisku 8 mm
Grubo$¢ materiatu (t1/t2) 8-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Zacisk Mini MV do uniwersalnego stosowania jako krzyzowy, T i rownolegty, zabez-
pieczony przed samorozkreceniem

Zacisk MMV

Materiat zacisku St'tZn Cu NIRO

Zakres zacisku 6-8 mm 6-8 mm 6-8 mm
Grubo$¢ materiatu 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Zacisk MMV bimetaliczny
do taczenia drutdw z roznych materiatow, z przektadka (Cupal)

Nr katalogowy 390 267
Materiat zacisku Cu / St/tZn
Zakres zacisku 6-8 mm
Grubo$¢ materiatu 6-8 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Zacisk MAXI do uniwersalnego zastosowania jako polaczenie krzyzowe, T,
rownolegte do uniwersalnego zastosowania jako polaczenie krzyzowe, T, rownolegte,
do potaczenia uzioméw pretowych lub zbrojenia; trzyczesciowy, z gwintem w czesci
dolnej

Nr katalogowy 308 041 308 040
Materiat zacisku St/tZn St

Zakres zacisku 8-16/15-25 mm 8-16/15-25 mm
Grubo$¢ materiatu 3,0/2,0mm 3,0/2,0mm
Opak. jednostkowe 20 szt. 20 szt.
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Zaciski jako naktadki

np. jako podtaczenie do konstrukgji, zacisk z kwadratowym otworem 11 mm, Sruba

pfaska i nakretka

Nr katalogowy 390 150 390 157 390 159
Materiat zacisku St/tZn Cu NIRO
Zakres zacisku 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm
Grubo$¢ materiatu 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Opak. jednostkowe 100 szt. 100 szt. 100 szt.

Zacisk $rubowy do potaczenia drutu np. z konstrukcja pfaska

jednoczesciowy St/tZn
$ruba i nakretka M10

Nr katalogowy 301 000 301 010
Materiat Sruby St/tZn St/tZn
Materiat zacisku G G
Zakres zacisku 7-10 mm 7-10 mm
Wykonanie — z podkt. sprezyn.
Opak. jednostkowe 100 szt. 100 szt.
jednoczesciowy Cu
$ruba i nakretka M10
Nr katalogowy 301 007 301017
Materiaf $ruby Cu Cu
Materiat zacisku RG RG
Zakres zacisku 6-10 mm 6-10 mm
Wykonanie — z podkt. sprezyn.
Opak. jednostkowe 100 szt. 100 szt.
jednoczesciowy NIRO
$ruba i nakretka M10
Nr katalogowy 301 009 301 019
Materiat Sruby NIRO NIRO
Materiat zacisku NIRO NIRO
Zakres zacisku 6-10 mm 6-10 mm
Wykonanie — z podkt. sprezyn.
Opak. jednostkowe 100 szt. 100 szt.
wykonanie ciezkie
$ruba i nakretka M12
Nr katalogowy 300 002 300 017
Materiat Sruby St/tZn Cu
Materiat zacisku TG RG
Zakres zacisku 8-12,5 mm 8-12,5 mm
Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt.

dwuczesciowy, odstep 30 mm
$ruba i nakretka M10

Materiat $ruby St/tZn
Materiat zacisku Zamak
Zakres zacisku 7-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

dwuczesciowy, odstep 40 mm
Sruba i nakretka M10

Materiat Sruby NIRO
Materiat zacisku NIRO
Zakres zacisku 6-10 mm
Wykonanie z podkt. sprezyn.
Opak. jednostkowe 1 szt.
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Zaciski rownolegte Zaciski krzyzowe do potaczen ponad ziemia

do potaczenia réwnolegtego dwdch przewodow do potaczen krzyzowych i T
o tych samych srednicach, jednosrubowy bez przektadki

Nr katalogowy 314 300 314 307
Materiat zacisku St/tZn Cu

Nr katal 2| p

L ta oowy Sl Sl Zakres zacisku drut / drut 8-10/8-10 mm 8-10/8-10 mm
Materiat zacisku St/tZn NIRO (V4A) .
. Zakres zacisku / ptask. 8-10/30 mm 8-10/30 mm

Zakres zacisku / Rd 710 mm 710 mm Zakres zacisku ptask. / ptask 30/30 mm 30/30 mm

$ruba & MI0GSmm B M10x35 mm P dnostk(’:we ety St o

Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. Rk ' '

o tych samych srednicach, dwusrubowy z przekladka

Materiat zacisku St/tZn
Nr katalogowy 307 000 307 007 Zakres zacisku drut / drut 8-10/8-10 mm
Materiat zacisku St/tZn Cu Zakres zacisku / ptask. 8-10/30 mm
Zakres zacisku 7-10 mm 7-10 mm Zakres zacisku ptask. / ptask. 30/30 mm
Sruba TO VM20mm F @ M8x20 mm Opak. jednostkowe 50 szt.

Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

z przektadka np. do iglic
o réznych srednicach 4-10 mm

Nr katalogowy 316 163 316 167
Materiat zacisku St/tZn Cu
Nr katalogowy 305 000 305 007 Zakres zacisku drut / drut 16/8-10 mm 16/8-10 mm
YEEE Ead SttZn Cu Zakres zacisku / ptask. 16 /30 mm 16 /30 mm
s s 410 mm 410 mm Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt.
Sruba TO M30mm F @ M8x30 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

Mufy taczace

o roznych srednicach linek, maty
do taczenia ze sobg drutu, z czterema Srubami

2G 8
Hatenaleany @ Materiat zacisku G
Zakres zacisku 5-12,5 mm Zakres zacisku 8 mm
Zakres zacisku (wielodrutowy lub linka) 16-95 mm?2 $ruba T () M6x10 mm
Sruba T @ M8x45 mm -
) Opak. jednostkowe 50 szt.
Opak. jednostkowe 25 szt.
2G 7-10
o rotnych érednicach linek, duzy
Materiat zacisku G
Zakres zacisku 7-10 mm
Sruba F {0 M6x12 mm
Opak st 05t
Materiat zacisku Cu
Zakres zacisku 5-16 mm Al 8
Zakres zacisku (wielodrutowy lub linka) 16-150 mm?2
$ruba ¥ @ M1050 mm
Opak. jednostkowe 25 szt. e 2 i
Zakres zacisku 8 mm
Sruba T () M6x8 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.
. . Cus8
. . Materiat zacisku Cu
do potaczen krzyzowych, T i réwnoleglych, podfaczenie dwéch przewodéw Zakres zacisku 8 mm
Sruba F ) M6x8 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.
Materiat zacisku NIRO
Zakres zacisku 8-10 mm
Sruba “A M10x35 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.
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Zaciski przytaczeniowe

do faczenia drutu z konstrukcjami i blacha

podiaczenie wzdtuz lub poprzecznie

Nr katalogowy 371 009 371 007
Zakres zacisku krawedziowego 0,4-12 mm 0,4-12 mm
Materiat zacisku TG/tZn RG

Zakres zacisku dla drutu 7-10 mm 7-10 mm
Sruba “A M10x45mm  “W M10x45 mm
Opak. jednostkowe 20 szt. 20 szt.

podiaczenie wzdtuz

Zakres zacisku krawedziowego 0,4-12 mm
Materiat zacisku TG/tZn
Zakres zacisku dla drutu 4-10 mm
Sruba “& M10x45 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Zaciski krawedziowe

do potaczenia drutu z krawedziami

z zaciskiem
prowadzenie drutu wzdtuz lub poprzecznie

Nr katalogowy 365 030 365 031 365 037 365 039
Zakres zacisku krawedziowego 0,7-8 mm 0,7-8 mm 0,7-8 mm 0,7-8 mm
Materiat zacisku St/tZn Al Cu NIRO
Zakres zacisku 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.
z naktadka do 2 drutow
prowadzenie drutu wzdtuz lub poprzecznie
Nr katalogowy 365 010 365 017 365 019
Zakres zacisku krawedziowego 0,7-8 mm 0,7-8 mm 0,7-8 mm
Materiat zacisku St/tZn Cu NIRO
Zakres zacisku 8-10 mm 8-10 mm 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Wykonanie bimetaliczne do krawedzi Cu z prze-

ktadka (Cupal)

Zakres zacisku krawedziowego 0,7-8 mm
Materiat zacisku SttZn / Cu
Zakres zacisku 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wykonanie bimetaliczne do krawedzi St/tZn z

przektadka (Cupal)

Zakres zacisku krawedziowego 0,7-8 mm
Materiat zacisku Cu/ St/tZn
Zakres zacisku 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.
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Zaciski krawedziowe o zwiekszonej powierzchni

do pofaczenia drutu z krawedziami; zwigkszona powierzchnia kontaktu

Wykonanie wygiete

prowadzenie drutu wzdtuz lub poprzecznie

Nr katalogowy 365 050 365 051 365 057 365 059
Zakres zacisku krawedziowego 0,7-8 mm 0,7-8 mm 0,7-8 mm 0,7-8 mm
Materiat zacisku St/tZn Al Cu NIRO
Zakres zacisku dla drutu 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.
Wykonanie proste
prowadzenie drutu wzdtuz lub poprzecznie
Nr katalogowy 365 220 365 221 365 227 365 229
Zakres zacisku krawedziowego 0,7-10mm  0,7-10mm  0,7-10mm  0,7-10 mm
Materiat zacisku St/tZn Al Cu NIRO
Zakres zacisku dla drutu 8-10 mm 8-10 mm 8-10 mm 8-10 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Zaciski srubowe do rynny

do pofaczenia drutu z rynng dachowa

z zaciskiem

Nr katalogowy 339 100 339 101
Zakres zacisku do rabka 16-22 mm 16-22 mm
Materiat zacisku St/tZn Al
Zakres zacisku 8-10 mm 8-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt.
z nakladka do 2 drutow
Nr katalogowy 339 110 339 111
Zakres zacisku do rabka 16-22 mm 16-22 mm
Materiat zacisku St/tZn Al
Zakres zacisku 8-10 mm 8-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt 25 szt
do potaczenia drutu z rynna dachowa
z zaciskiem
Prowadzenie drutu wzdtuz lub poprzecznie
Nr katalogowy 339 060 339 061 339 067 339 069
Zakres zacisku do rabka 16-22 mm 16-22 mm 16-22 mm 16-22 mm
Materiat zacisku St/tZn Al Cu NIRO
Zakres zacisku 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm 6-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt.
z naktadka do 2 drutow
Prowadzenie drutu wzdtuz lub poprzecznie
Nr katalogowy 339 050 339 051 339 057 339 059
Zakres zacisku do rabka 16-22 mm 16-22 mm 16-22 mm 16-22 mm
Materiaf zacisku St/tZn Al Cu NIRO
Zakres zacisku 8-10 mm 8-10 mm 8-10 mm 8-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt 25 szt 25 szt. 25 szt
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Zaciski srubowe do rynny

do potaczenia drutu okragfego z rynna

wykonanie bimetaliczne do potaczenia rynny Cu
z drutami stalowymi (St/tZn) i przektadka (Cupal)

Nr katalogowy 339 167

Zakres zacisku do rabka 16-22 mm
Materiat zacisku Cu/ St/tZn
Zakres zacisku 6-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt.

wykonanie bimetaliczne do potaczenia rynny Cu
z drutami stalowymi (St/tZn) i przektadka (Cupal)

Nr katalogowy 339 157

Zakres zacisku do rabka 16-22 mm
Materiat zacisku Cu / St/tZn
Zakres zacisku do drutu 8-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt.

z dwusrubowa przekladka, szerokos¢ 40 mm
prowadzenie drutu wzdtuz

Nr katalogowy 338 000 338 001 338 007 338 009
Zakres zacisku do rabka 13-25 mm 13-25 mm 13-25 mm 13-25 mm
Materiat zacisku St/tZn Al Cu NIRO
Zakres zacisku do drutu 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt. 25 szt. 25 szt

z dwusrubowa przektadka, szerokos¢ 60 mm
prowadzenie drutu wzdtuz

Nr katalogowy 339010

Zakres zacisku do rabka 13-25 mm
Materiat zacisku StitZn
Zakres zacisku do drutu 7-10 mm
Opak. jednostkowe 25 szt.

Zaciski do barier $niegowych

do pofaczenia drutu z bariera $niegowa, naktfadka dwusrubowa, prowadzenie drutu
wzdtuz, do drutu 7-10 mm

Nr katalogowy 343 000 343 007
Zakres zacisku 3-13mm 3-13mm
Materiat zacisku St/tZn Cu
Opak. jednostkowe 25 szt. 25 szt.

Zaciski do iglicy

najpostszy jednosrubowy zacisk do potaczenia iglicy z drutem, do pofaczenia
rownolegtego wszystkich materiatow, potaczenia krzyzowe tylko dla materiatow
St/tZn i NIRO

Nr katalogowy 380 020 380 029
Materiat zacisku St/tZn NIRO
Zakres zacisku drut / iglica 8-10/16 mm 8-10/16 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

Zacisk MV do iglicy

wielofunkcjyny do uniwersalnego stosowania jako krzyzowy, T i roéwnolegty;
dwuczesciowy

ze Sruba szesciokatna, podktadka sprezysta

i gwintem w czesci dolnej

Nr katalogowy 392 050 392 059
Materiat zacisku St/tZn NIRO
Zakres zacisku 8-10/16 mm 8-10/16 mm
Grubos¢ materiatu (t1/12) 3/2,5 mm 3/2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

ze $rubg ptaska i zabezpieczony przed samoroz-

kreceniem

Nr katalogowy 392 060 392 069
Materiat zacisku St/tZn NIRO
Zakres zacisku 8-10/16 mm 8-10/16 mm
Grubo$¢ materiatu (t1/12) 3/2,5 mm 3/2,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

do taczenia iglicy z jednym lub dwoma drutami; przy podiaczeniu dwdch drutow
lepsze odprowadzanie pradu pioruna i redukcja wymaganego odstepu izolacyjnego

do iglicy 10 mm
ze $ruba ptaska, podkiadka, nakretka i naktadka do 2 drutéow

Materiat zacisku Al
Zakres zacisku do iglicy 8-10 mm
Zakres zacisku 2x 8-10 mm
Materiat plytki dociskajacej St/tZn
Opak. jednostkowe 50 szt.

do iglicy 16 mm
ze $Sruba ptaska, podkiadka, nakretka i naktadka do 2 drutéw

Nr katalogowy 380 116
Materiat zacisku Al

Zakres zacisku do iglicy 16 mm
Zakres zacisku 2x 8-10 mm
Materiat plytki dociskajacej St/tZn
Opak. jednostkowe 50 szt.
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Elementy elastyczne

do wyréwnywania réznic temperaturowych dtugosci diugich odcinkéw drutu
(na duzych dachach zalecane luzne prowadzenie drutu na wspornikach)

Wykonanie z drutu okragtego
podtaczenie przy pomocy np. zacisku MV (nr katalogowy 390 051)

Materiat Al
Wymiar @8 mm
Dlugos¢ ok. 395 mm
Opak. jednostkowe 25 szt

Wykonanie z ptaskownika

podtaczenie przy pomocy zacisku np. KS (nr katalogowy 301 000)

Uwaga: Pofaczenie krzyzowe dwdch elementéw powinno byc¢
wykonane srubg M10x20 mm z nakretka.

Materiat Al
Wymiar 30x2 mm
Dlugos¢ 170 mm
Mocowanie [2x] @ 11 mm
Otwor w $rodku @ 11 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

taczniki elastyczne

do faczenia elewacji metalowych i attyki, nitami lub $rubami

Wykonanie krotkie z otworem w srodku

Nr katalogowy 377 006 377 027
Materiat Al Cu

Dlugosé 170 mm 170 mm
Mocowanie [8x] @ 5,2/ [4x] @ 6,5 mm [8x] @ 5,2/ [4x] @ 6,5 mm
Otwor w srodku @ 11 mm 11 mm

Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt.

Wykonanie krétkie bez otworu w srodku

Materiat Al

Dlugos¢ 170 mm
Mocowanie [8x] @ 5,2 / [4x] @ 6,5 mm
Opak. jednostkowe 50 szt.

Wykonanie diugie z otworem w srodku

Materiat Al

Dlugos¢ 220 mm
Mocowanie [8x] @ 5,2 / [4x] @ 6,5 mm
Otwor w $rodku @ 11 mm

Opak. jednostkowe 50 szt.
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Tasmy taczace plecione gietkie

do faczenia elewacji metalowych i attyki, $Srubami lub nitami jako pofaczenie elas-
tyczne dla drutu; faczenie przy pomocy zacisku np. KS o nr katalogowym 301 019

Wykonanie krotkie

Nr katalogowy 377 015 377 007
Materiat Al Cu

Dlugoscé 180 mm 180 mm
Mocowanie [8x] @ 5,2 /[2x] @ 10,5 mm [8x] @ 5,2 /[2x] @ 10,5 mm
Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt.

Wykonanie krotkie do mocowania srubami

Materiat Al

Dlugoscé 180 mm
Mocowanie [4x] @ 6,5/ [2x] @ 10,5 mm
Opak. jednostkowe 100 szt

Wykonanie diugie z otworem w srodku
Uwaga:

podtaczenie krzyzowe dwoch tasm powinno by¢ wykonane sruba
M10x20 mm z nakretka.

Nr katalogowy 377 115 377 107
Materiat Al Cu

Dlugosé 300 mm 300 mm
Mocowanie [8x] @ 5,2/ [3x] @ 10,5 mm[8x] @ 5,2 / [3x] @ 10,5 mm
Otwor w $rodku 10,5 mm 10,5 mm

Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt.

Linka faczaca

do faczenia elewacji metalowych i attyki, Srubami lub jako potaczenie elastyczne dla
drutu; taczenie przy pomocy zacisku np. KS o nr katalogowym 301 019

Nr katalogowy 377 210 377 310 377 410 377 510
Dhugosc (I1) 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm
Materiat koricowek Al Al Al Al
Materiat linki Cu Cu Cu Cu
Przekroj 16 mm? 16 mm2 16 mm? 16 mm?
Opak. jednostkowe 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt.

Blachowkret

z gtéwka szesciokatna, do faczenia tacznikow elastycznych lub tasm do attyki, (przy
grubosci materiatu > 2 mm)

Materiat NIRO
Wymiar 6,3x19 mm
Glowka SW 10
Opak. jednostkowe 200 szt.
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Obejma tasmowa do anteny Obejma do rur spustowych (wody deszczowej)

obejma wytrzymata na prad piorunowy 100 kA (10/350) zgodnie z normg  obejma do wyrdéwnania potencjatéw w ochronie odgromowej wg normy

PN-EN 50164-1 PN-EN 62305-3 (EN 62305-3)

Obejma tasmowa do anten, kompletna i ]

Pl dla typowych srednic rur

1 przewod @ 10 mm

lub

1-2 przewody @ 6-8 mm lub 4-50 mm? (drut/wielodrutowo)
Nr katalogowy 540 103 540 100 Nr ktalogowy 420 100 420 120 420 107 420 127
Materiat NIRO NIRO Materiat . St/tZn St/tZn Cu Cu
Zakres obejmy 0 269-889 (la-3")mm 26,9165 (/s - 6) mm Eekieslobe R G 100mm 120mm 100mm 120 mm
Wymiary tasmy (11 x b x t) 330x25x0,3 mm 570x25x0,3 mm Sredm(.:a S [ U oy i 11 mm
Opak. jednostkowe 102t 102t Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.

Zacisk do obejmy

do tasmy o nr kat. 540 901
Podtaczenie:

1 przewéd @10 mm

wykonanie bimetaliczne

do potaczenia drutu okragtego stalowego z rurg spustowa z Cu,
z zaciskiem St/tZn i przektadka bimetaliczna (Cupal)

b

1-2 przewody @ 6-8 mm lub 4-50 mm? (drut/wielodrutowo) Materiat Cu/Stitzn
Zakres obejmy @ (d1) 100 mm

Zakres zacisku 6-10mm

Materiat NIRO Opak. jednostkowe 50 szt.

Opak. jednostkowe 50 szt.

Tasma do obejmy Typ RV przestawna

w zwoju, do przyciecia na potrzebna dtugos¢ (nozyce) dodatkowo zabezpieczona przed samorozkreceniem, do dopaso-

wania, z nacieciami dla utatwienia montazu
Materiat NIRO n
Wymiary tasmy (11 x b x t) ..X25x0,3 mm Dane.technlczne:
L Srednica otworu @ 10,5 mm

Dlugos¢ 100 m

Opak. jednostkowe 1 szt.
Nr katalogowy 423 010 423 011 423 017 423 019
Materiat St/tZn Al Cu NIRO
Zakres obejmy @ 60-100 mm  60-100 mm  60-100 mm  60-100 mm
Dlugos¢ 337 mm 337 mm 337 mm 337 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.
Nr katalogowy 423 020 423 021 423 027 423 029
Materiat St/tZn Al Cu NIRO
Zakres obejmy @ 60-150 mm  60-150 mm  60-150 mm  60-150 mm
Dlugos¢ 494 mm 494 mm 494 mm 494 mm
Opak. jednostkowe 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.
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Cennik osprzetu odgromowego

nr kat.

101 000
101 007
101 009
102 010
102 050
102 060
102 075
102 340
103210
103 220
103 230
103 240
103 250
103 260
103 280
103 410
103 417
103 419
103 420
103 429
103 430
103 439
103 440
103 449
103 450
103 460
103 480
104 600
105 400
105 425
105 430
105 435
105 450
105 500
105 550
105 600
105 650
105 700
105 750
105 800
105 850
106 008
123 021
123 031
123109
123110
123 116
123 425
123430
123435
253 015
253 021
253 023
253 025
253 030
253 050
253 051
253 060
253 115
253125
253 300
253 301
253 302
253315
253 325

cena (PLN)

21,56
144,75
65,97
61,27
21,99
17,08
42,70
85,83
61,70
81,56
100,35
123,19
143,05
167,38
217,77
49,53
260,47
234,85
64,05
382,17
77,93
533,75
94,58
681,07
112,30
128,10
158,42
184,68
2045,33
529,48
572,18
615,73
2 067,11
2135,00
2177,70
3 843,00
3 915,59
4 035,15
4120,55
4227,30
4291,35
90,10
257,27
836,92
79,21
111,02
273,28
572,18
615,73
646,91
8,45
3,29
3,29
1,84
7,56
7,90
3,29
7,90
59,35
65,12
16,23
28,18
6,62
17,08
22,84

waga (kg)

0,212
0,700
0,600
17,620
0,217
0,140
8,460
17,820
0,480
0,760
1,020
1,300
1,520
1,850
2,400
0,360
1,200
1,100
0,500
2,100
0,570
2,050
0,800
2,570
0,900
1,100
1,300
3,320
13,780
3,220
3,520
3,780
14,040
15,210
15,470
30,600
30,900
31,600
31,900
33,600
33,900
0,352
2,200
10,220
0,340
0,321
1,110
2,940
3,240
3,500
1,050
0,006
0,008
0,006
0,058
1,040
0,038
1,040
4,820
4,840
0,163
4,600
0,009
0,054
0,075

strona

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16

nr kat.

260 106
260 108
260118
260 158
260 187
260 708
262 070
262 100
273019
273731
273740
273741
273742
274110
274117
275019
275110
275113
275160
276 056
276 057
286 819
297110
297120
300 002
300017
301 000
301 007
301 009
301010
301 017
301019
301 229
302 010
305 000
305 007
306 020
306 029
306 100
306 101
307 000
307 007
308 040
308 041
314 300
314 307
314310
315119
316 163
316 167
338 000
338 001
338 007
338009
339010
339 050
339 051
339057
339059
339 060
339 061
339 067
339069
339100
339101

cena (PLN)

10,46
10,25
6,92
10,89
32,45
10,03
10,03
9,69
11,23
21,78
16,01
20,50
29,68
9,01
11,10
12,30
9,61
10,25
12,60
2,95
2,95
22,42
22,42
26,47
29,89
87,54
11,87
40,14
27,11
12,81
39,07
29,04
78,14
26,90
19,34
52,73
13,66
30,32
88,39
166,53
12,38
30,10
21,99
25,83
11,87
33,09
14,95
22,84
16,01
46,12
15,37
13,45
42,27
25,28
15,16
12,60
15,80
33,31
22,63
12,60
14,52
30,74
22,63
13,02
15,80

waga (kg)

0,112
0,096
0,052
0,117
0,113
0,080
0,088
0,097
0,028
0,146
0,111
0,123
0,150
0,029
0,029
0,031
0,065
0,082
0,076
0,002
0,002
0,070
0,032
0,043
0,115
0,154
0,061
0,075
0,061
0,061
0,079
0,063
0,167
0,137
0,146
0,151
0,145
0,120
0,238
0,473
0,105
0,104
0,450
0,471
0,120
0,132
0,175
0,090
0,191
0,209
0,171
0,069
0,190
0,170
0,195
0,138
0,095
0,150
0,132
0,133
0,083
0,136
0,122
0,180
0,084

strona

23
b)
by)
2
by)
b)
by)
by)
2
23
by)
by)
2
21
21
23
21
21
21
13
13
21
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
25
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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Cennik osprzetu odgromowego

nr kat. cena (PLN) waga (kg) strona nr kat. cena (PLN) waga (kg) strona
339110 12,81 0,176 26 390 259 18,70 0,071 24
339111 16,01 0,092 26 390 267 22,84 0,079 24
339 157 33,95 0,142 27 390 550 9,39 0,101 23
339167 34,59 0,140 27 390 551 10,76 0,058 23
343 000 17,08 0,167 27 390 557 29,04 0,118 23
343 007 39,28 0,180 27 390 559 19,64 0,098 23
365010 12,08 0,107 26 390 657 27,11 0,100 24
365017 30,32 0,105 26 391 050 9,22 0,101 23
365019 25,75 0,083 26 391 059 20,50 0,098 23
365030 12,38 0,100 26 391 060 9,91 0,113 23
365 031 13,02 0,049 26 391 069 23,49 0,106 23
365 037 30,74 0,103 26 391 550 9,39 0,105 23
365 039 24,64 0,089 26 391 559 20,71 0,100 23
365 050 19,43 0,155 26 392 050 10,76 0,121 23
365 051 19,00 0,075 26 392 059 23,91 0,119 23
365 057 43,55 0,165 26 392 060 11,87 0,130 24
365 059 25,49 0,133 19 392 069 27,11 0,126 24
365 117 29,25 0,115 26 420 100 13,83 0,137 29
365 127 23,49 0,104 26 420107 34,37 0,158 29
365 220 13,45 0,171 26 420120 14,52 0,160 29
365 221 13,66 0,091 26 420127 39,50 0,186 29
365 227 45,90 0,197 26 420 207 49,32 0,215 29
365 229 26,26 0,161 26 423010 8,80 0,113 29
371 007 64,05 0,231 26 423011 8,37 0,049 29
371008 28,40 0,159 26 423017 22,20 0,119 29
371009 30,10 0,218 26 423019 13,66 0,109 29
374011 14,73 0,080 28 423 020 9,69 0,138 29
374020 7117 0,037 28 423 021 9,69 0,061 29
377 006 7,26 0,037 28 423 027 30,96 0,156 29
377 007 39,28 0,107 28 423 029 17,17 0,151 29
377015 24,98 0,038 28 528 619 1,37 0,007 28
377016 7,26 0,036 28 540 100 29,68 0,133 29
377 026 7,47 0,045 28 540103 27,54 0,120 29
377 027 25,83 0,112 28 540 105 116,57 0,359 15
377 045 24,98 0,036 28 540 110 18,23 0,098 29
377107 58,93 0,172 28 540 901 747,25 6,160 29
377 115 37,36 0,059 28 552 030 43,77 0,196 16
377 210 25,28 0,050 28 800 008 13,66 0,394 13
377 310 26,82 0,072 28 800010 20,28 0,617 13
377410 29,46 0,090 28 800 108 21,99 0,440 13
377510 30,53 0,110 28 800110 31,17 0,680 13
380 020 8,75 0,086 27 800310 20,71 0,616 13
380 029 15,37 0,070 27 830 008 59,78 0,448 13
380110 13,24 0,100 27 830038 59,78 0,448 13
380116 15,80 0,100 27 830 108 63,20 0,448 13
385202 12,55 0,069 25 832 095 125,54 0,850 13
385203 11,87 0,064 25 832 120 157,99 1,061 13
385 207 24,34 0,064 25 832192 90,95 0,597 13
385213 11,32 0,038 25 832193 90,95 0,597 13
385216 39,07 0,133 14 832739 67,89 0,450 13
390 050 8,97 0,099 23 832 740 67,89 0,450 13
390 051 10,12 0,055 23 833 008 42,29 20,000 13
390 057 29,89 0,118 23 840 008 13,45 0,135 13
390 059 20,71 0,092 23 840010 22,63 0,212 13
390 060 9,69 0,108 23 840018 13,66 0,135 13
390 061 15,37 0,067 23 840028 14,95 0,135 13
390 067 29,68 0,122 23 840 050 20,07 0,133 13
390079 28,18 0,096 23 840108 14,73 0,135 13
390110 2,73 0,018 22 840118 20,07 0,200 13
390119 414 0,018 22

390150 6,62 0,053 2 Podano ceny netto.

390 157 15,63 0,053 24

390 159 13,02 0,050 24

390 250 7,90 0,071 24

390 257 22,42 0,078 24
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Ochrona przed przepieciami DEHN POLSKA ul. Poleczki 23 tel. +48 22 335-24-66 do 69
Ochrona odgromowa sp. z 0.0. 02-822 Warszawa fax +48 22 335-24-66 do 69
Sprzet bezpieczenstwa Polska dehn@dehn.pl
DEHN chroni. www.dehn.pl

www.dehn.pl/ds/ds326

DEHNgrip, DEHNfix, DEHNQUICK, DEHNsnap, DEHN, logo DEHN sa chronione Niemieckim Znakiem Towarowym,
Wspoélnotowym Znakiem Towarowym (UE) i/lub w innych krajach.
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